
M
ODEL 410-RCP

1.000
(25.4) TYP

1.000
(25.4) TYP

0.50 (12.7)
TYP

1/4-20 THREADED HOLES
30 PLACES

5.00 (127.0)

1/4-20 CLEARANCE HOLES
4 PLACES

0.50 (12.7)
TYP

0.50 (12.7)
TYP

0.50 (12.7)
TYP

6.00
(152.4)


